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DIMENSIONAL DATA / DONNÉES DIMENSIONS

2.85”/po

6.4”/po

DEL

Ce luminaire utilise des DEL de
haute qualité entièrement testées

BOÎTIER

Boîtier en aluminium moulé sous
pression de précision avec
revêtement en poudre durable
résistant à l’écaillage et à la
décoloration

MAINTIEN DES LUMENS

Ce luminaire génèrent au moins 70
% de leurs lumens initiaux pour au
moins 50 000 heures de
fonctionnement

STABILITÉ DE LA COULEUR 

Ce luminaire utilisent des DEL qui
excèdent les normes de l’industrie

DISSIPATEUR DE CHALEUR

Dissipation optimale de la chaleur
maintenant la température de la
jonction significativement en deçà
des classifications maximales
recommandées. Cela permet au
luminaire de maintenir 70 % des
lumens initiaux pendant au moins
50 000 heures, ce qui est bien au-
delà de la vie utile des sources
lumineuses traditionnelles.

UNIFORMITÉ DE LA

COULEUR

Ce luminaire répondent aux
spécifications de l’ANSI en ce qui
concerne la chromaticité des
produits d’éclairage à semi-
conducteurs.  ANSIc78.377.2008

LEDs

Fully tested, high quality LEDs

HOUSING

Precision die cast aluminum
housing with durable chip and fade
resistant powder coat finish

LUMEN MAINTENANCE

Meets or exceeds 70% of initial
lumens for a min. lifespan of
50,000 hours. 

COLOUR STABILITY  

High quality LEDs exceed industry
standards

HEAT SINK

Highly efficient heat sinks to
maintain the junction temperature
significantly below the
recommended maximum ratings
which allows the fixture to exceed
70% of initial lumens at 50,000
hours, well beyond the useful life
of traditional light sources.

COLOUR UNIFORMITY

Meets ANSI specification for the
Chromaticity for Solid State
Lighting products
ANSIc78.377.2008



CLB-14W

HANGING HOOK PROVIDES EASY INSTALLATION

LE CROCHET SUSPENDU PERMETTENT LE
RACCORD DES FILS ET L'INSTALLATION FACILE

After opening fixture and mounting the
back box to the junction box or directly
to the ceiling, rest fixture head onto
supplied hanger hook to allow you to
easily make the electrical connections.
After connections are made, re-attach
fixture to the back box.

Une fois le luminaire ouvert et que le
boîtier est fixé soit sur la boîte de
jonction ou directement au plafond,
accrochez le luminaire sur le crochet
suspendu afin de raccorder les fils
électriques plus facilement. Ensuite, fixer
le luminaire au boîtier.

TECH DATA / DONNÉES TECHNIQUES

LED Power Consumption
Consommation énergétique – DEL 14W

Input Voltage / Tension d’alimentation 120 VAC - 277V

Colour Temperature/Temp. de couleur 5,000K

Light Output / Intensité Lumineuse 1,235 lumens

Colour Rendering Index (CRI)
Indice de rendu des couleurs (IRC) > 67

Lamp Life (L70) > 50,000H / approx. 17 years 1

Durée de l’ampoule (L70) minimum de 17 années 1

Working Temperature / Température de service -40°C  to +40°C

Ingress Protection Grade / Classification IP IP65
1 Typical 8 hour daily usage / en fonction d’un usage type de 8 heures par jour

LED/DEL
Low Profile Design

Luminaire Plafonnier Compact

Precision die cast aluminum housing with 3 conduit entries 
(1 on the back and 2 on the sides)

Ideal for stairwells, entrances or outdoor walkways
Hanging hook allows for easy wiring and installation
Clear polycarbonate lens
Ideal mounting height: 8’ - 10’
Cast aluminum thermal management for optimal heat sinking
Rated IP65
Standard colour is bronze. Please consult factory for other finishes.

Boîtier en aluminium moulé sous pression de précision avec
trois entrées pour conduit (1 à l'arrière et 2 sur le côté)

Produit idéal pour éclairer les éntrées, les cages d'éscaliers ou les
passages extérieurs
Le crochet suspendu permettent le raccord des fils et l'installation
facile
Lentille en polycarbonate clair
Hauteur idéale de montage : 8 à 10 pi
Système de gestion thermique en aluminium moulé assurant une
dissipation optimale de la chaleur
IP65
La finition standard est bronze. Autres finitions disponibles sur
demande.

2.85”

CLB-LED14W-120V-BRZ #88760

Garantie de 5 ansGarantie de 5 ans
5 Year Guarantee5 Year Guarantee
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