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DIMENSIONS

DEVANT / FRONT
CÔTÉ / SIDE

DESSOUS / BOTTOM



 Couleur:
Type Qté Modèle Watts Volts Long.

Couleur: Blanc ou amande.

Finition: Peinture de grande qualité, cuite au four, 100% polyester.  Fini lustré (brillant).

Fabrication: Boîtier de calibre 22 pouvant supporter 22 kg au centre.
Boîte de raccord en acier de calibre 16 à chaque extrémité.
Protection thermique pleine longueur avec réenclenchement automatique.
Diffuseur situé au-dessus de l'élément pour assurer une meilleure distribution d'air.
Passe-fil pleine longueur.
Embouts d'acier aux coins arrondis.

Accessoires
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Puissance: 300 à 2500 W.  Densité normale (250 W/pi).
Pour obtenir une plinthe à basse densité sur un circuit de 240V, utilisez les modèles à 277V et
sur un circuit de 208 V, utilisez les modèles à 240 V. La différence de puissance (wattage)
est inférieure à 25%.

Tension: 120, 208, 240, 277, 347, 480 et 600 volts, monophasé.

Élément: Tubulaire et en acier inoxydable, fixé au centre et flottant aux extrémités dans
des manchons de nylon pour réduire les bruits de dilatation et de
contraction du métal soumis aux cycles de chauffage.

Contrôle: Thermostat intégré pouvant être installé à chaque extrémité (non compris).
Thermostat mural (non compris).
Trousse de relais basse tension installée à gauche seulement - facultative (non comprise).

Installation: En surface. 
Serre-câbles pouvant accommoder les câbles de type NMD (compris).
Serre-câbles pouvant accommoder les câbles à armures métalliques (compris).
Trous oblong de montage à un pouce d’intervalle (haut et bas).
Entrées pouvant être enfoncées situées au dos de l’appareil.

Garantie: À vie (élément). 
1 an (appareil).

Projet: Ces dessins sont pour:             

Entrepreneur:
Distributeur:
Architecte:
Ingénieur:
Date:

05/11

Information

Approbation


