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Line Internal Ordering Code Watts Lamp Colour Lamp Colour CRI | Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°e
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.

Plant Grow & Aquarium Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes de serres et d'aquarium

519 | 6049PL F30T8/PL 30 T8 Med. BI-Pin 7500 800 1(26) 36 (915) 30 3
520 | 6061PL F20T10/PL 20 T10 Med. Bi-Pin 9000 2300 11/4 (32) 24 (610) 30 6
521 | 6041PL F20T12/PL 20 T12 Med. BI-Pin 9000 750 1172 (38) 24 (610) 30 8
522 | 6047PL F30T12/PL 30 T12 Med. BI-Pin 7500 1172 (38) 36 (915) 30 8
523 | 6219PL F32T8/PL 32 T8 Med. Bi-Pin 20000 | 1400 1(26) 48 (1220) 25 3
524 | 6050PL FA0T12/PL/IRS 40 T12 Med. BI-Pin 20000+ | 1900 1172 (38) 48 (1220) 30 8
525 | 6050PL/6 FA0T12/PL/IRS/6PK 40 T12 Med. BI-Pin 20000 | 1200 1172 (38) 48 (1220) 6 8
526 | 6105PL FO6T12/PL 75 T12 Single Pin 12000 | 2300 11/2 (38) 96 (2440) 15 9
527 | 6105PLHO F96T12/PL/HO 110 | 112 Rec. D.C. 12000 | 3150 1172 (38) 96 (2440) 15 10
528 | 6105PLVHO F96T12/PLIVHO 110 | 112 Rec. D.C. 12000 | 3150 1172 (38) 96 (2440) 15 10

Spectralite™ Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes Spectralite"®

529 | 6038SPC F15T8/SPC 15 T8 Med. Bi-Pin | 5900 90 [ 12000 |600 1(26) 18 (457) 24 3
530 | 6041SPC F20T12/SPC 20 T12 Med. BIi-Pin | 5900 90 | 14000 | 820 1172 (38) 24 (610) 30 8
531 | 6047SPC F30T12/SPC 30 T12 Med. BIi-Pin | 5900 90 [27000 | 1550 1172 (38) 36 (915) 30 8
532 | 6050ESSPC F40T12/SPCIES 34 T12 Med. Bi-Pin | 5900 90 [30000 | 1960 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
533 | 6050SSPC FA0T10S/SPC 40 T10 Med. BIi-Pin | 5900 90 | 34000+ | 2670 11/4 (32) 48 (1220) 30 6
534 | 6050SPC FAOT12/SPC 40 T12 Med. BIi-Pin | 5900 90 [30000 [ 2200 1172 (38) 48 (1220) 30 8
535 | 6045SPC FB40T12/SPC/U/G 20 T12 Med. Bi-Pin | 5900 90 [27000 | 1980 11/2 (38) 221/2 (570) |12 8
536 | 6104SPC F72T12/SPC 57 T12 Single Pin 5900 90 [ 26000 | 3200 1172 (38) 72 (1830) 15 9
537 | 6105ESSPC F96T12/SPCIES 60 T12 Med. Bi-Pin | 5900 90 [26000 | 3920 1172 (38) 96 (2240) 15 8
538 | 6105SPC F96T12/SPC 75 T12 Single Pin 5900 90 [ 26000 | 4400 11/2 (38) 96 (2240) 15 9
539 | 6105ESHOSPC F96T12/SPC/HO/ES 95 T12 Rec. D.C. 5900 90 [22000 | 6000 1172 (38) 96 (2240) 15 10
540 | 6105HOSPC F96T12/SPCIHO 110 | 112 Rec. D.C. 5900 90 [22000 | 6450 1172 (38) 96 (2240) 15 10
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Line Internal Ordering Code Watts Lamp Colour Lamp Colour CRI | Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°e
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.
U-bent Fluorescent Lamps T12
Lmapes fluorescentes en forme de "U" T12
362 6046ES FB34T12/WW-U/6/ES 34 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 53 | 18000 2400 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Blanc chaud
363 6043ES FB35T12CW-U/3/ES 35 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 18000 2200 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Blanc froid
364 6044ES FB35T12WW-U/3/ES 35 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 52 | 18000 2300 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Blanc chaud
365 6043/730 FB40T12/730-U/3 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 70 | 18000 2925 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
366 6043/741 FB40T12/741-U/3 40 T12 Med. Bi-Pin 4100 72 | 12000 2925 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
367 6045/730 FB40T12/730-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 70 | 18000 3050 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
368 6045/735 FB40T12/735-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3500 73 | 18000 3050 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
369 6045/741 FB40T12/741-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 4100 70 | 18000 3050 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
370 604530K FB40T12/830K-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 85 | 18000 3100 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
371 604535K FB40T12/835K-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3500 85 | 18000 3100 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
372 604541K FB40T12/841K-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 4100 87 | 18000 3100 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
373 6045DX FB40T12DX-U/6 40 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 84 | 18000 2250 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Lumiere du jour
374
Full Spectrum TrueliteTM Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes a large spectre TrueliteM®
375 10612 F28T5/FS 28 T5 Min. Bi-Pin 5700 92 | 20000 2900 5/8 (16) 46 (1168) 40 1
376 10613 F54T5/FS/HO 54 T5 Min. Bi-Pin 5700 92 | 20000 5000 5/8 (16) 46 (1168) 40 1
377 6038FS F15T8/FS 15 T8 Med. Bi-Pin 5700 92 | 7500 600 1(26) 18 (457) 24 3
378 6049FS F30T8/FS 30 T8 Med. Bi-Pin 5700 92 | 7500 1470 1(26) 36 (915) 24 3
379 6208FS F32T8/FS 32 T8 Med. Bi-Pin 5700 92 | 20000+ | 2300 1(26) 48 (1220) 25 3
380 6041FS F20T12/FS 20 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 9000 820 11/2(38) 24 (610) 30 8
381 6047FS F30T12/FS 30 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 18000 1500 11/2(38) 36 (915) 30 8
382 6050FS/ES F40T12/FS/RS/ES 34 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 20000 1960 11/2(38) 48 (1220) 30 8
383 6102FS F48T12/FS 39 T12 Single Pin 5700 92 | 9000 3000 11/2(38) 46 (1168) 30 9
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Line Internal Ordering Code Watts Lamp Colour Lamp Colour CRI | Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°e
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.
U-bent Fluorescent Lamps T12
Lmapes fluorescentes en forme de "U" T12
362 6046ES FB34T12/WW-U/6/ES 34 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 53 | 18000 2400 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Blanc chaud
363 6043ES FB35T12CW-U/3/ES 35 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 18000 2200 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Blanc froid
364 6044ES FB35T12WW-U/3/ES 35 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 52 | 18000 2300 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Blanc chaud
365 6043/730 FB40T12/730-U/3 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 70 | 18000 2925 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
366 6043/741 FB40T12/741-U/3 40 T12 Med. Bi-Pin 4100 72 | 12000 2925 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
367 6045/730 FB40T12/730-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 70 | 18000 3050 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
368 6045/735 FB40T12/735-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3500 73 | 18000 3050 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
369 6045/741 FB40T12/741-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 4100 70 | 18000 3050 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
370 604530K FB40T12/830K-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 85 | 18000 3100 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
371 604535K FB40T12/835K-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 3500 85 | 18000 3100 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
372 604541K FB40T12/841K-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 4100 87 | 18000 3100 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
373 6045DX FB40T12DX-U/6 40 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 84 | 18000 2250 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
Lumiere du jour
374
Full Spectrum TrueliteTM Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes a large spectre TrueliteM®
375 10612 F28T5/FS 28 T5 Min. Bi-Pin 5700 92 | 20000 2900 5/8 (16) 46 (1168) 40 1
376 10613 F54T5/FS/HO 54 T5 Min. Bi-Pin 5700 92 | 20000 5000 5/8 (16) 46 (1168) 40 1
377 6038FS F15T8/FS 15 T8 Med. Bi-Pin 5700 92 | 7500 600 1(26) 18 (457) 24 3
378 6049FS F30T8/FS 30 T8 Med. Bi-Pin 5700 92 | 7500 1470 1(26) 36 (915) 24 3
379 6208FS F32T8/FS 32 T8 Med. Bi-Pin 5700 92 | 20000+ | 2300 1(26) 48 (1220) 25 3
380 6041FS F20T12/FS 20 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 9000 820 11/2(38) 24 (610) 30 8
381 6047FS F30T12/FS 30 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 18000 1500 11/2(38) 36 (915) 30 8
382 6050FS/ES F40T12/FS/RS/ES 34 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 20000 1960 11/2(38) 48 (1220) 30 8
383 6102FS F48T12/FS 39 T12 Single Pin 5700 92 | 9000 3000 11/2(38) 46 (1168) 30 9
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Line Internal Ordering Code Watts | Lamp Colour Lamp Colour CRI |Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. |Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #

Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°

Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.

Full Spectrum TrueliteTM Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes a large spectre Truelite®
384 6050FS F40T12/FS/IRS 40 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 |20000+ |2200 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
385 | 6050FS6 F40T12/FS/RS/I6PK 40 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 20000+ [2200 11/2 (38) 48 (1220) 6 8
386 6045FS FB40T12FS-U/6 40 T12 Med. Bi-Pin 5700 92 | 18000 1980 11/2(38) 22 1/2 (570) 12 12
387 6104FS F72T12/FS 55 T12 Single Pin 5700 92 | 12000 3200 11/2 (38) 72 (1830) 15 9
388 | 6105FS/ES F96T12/FS/ES 60 T12 Single Pin 5700 92 | 12000 4150 11/2 (38) 96 (2440) 15 9
389 6102FS/HO F48T12/FS/HO 60 T12 Rec.D.C. 5700 92 | 12000 3000 11/2(38) 46 (1168) 30 10
390 6105FS F96T12/FS 75 T12 Single Pin 5700 92 | 12000 4350 11/2 (38) 96 (2440) 15 9
391 | 6131FS/HO/ES F96T12/FS/HO/ES 95 T12 Rec. D.C. 5700 92 | 12000 5980 11/2 (38) 96 (2440) 15 10
392 6131HO F96T12/FS/HO 110 T12 Rec.D.C. 5700 92 | 12000 6500 11/2(38) 96 (2440) 15 10
Actinic Fluorescent Lamps T12
Lampes fluorescentes Actinic T12
393 6420 TL20W/03* 20 T12 Med. Bi-Pin 1000 11/2 (38) 24 (610) 25 8
394 |6421 TL30W/03** 30 T12 Med. Bi-Pin 3000 11/2 (38) 36 (915) 30 8
395 6422 TLAOW/03*** 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 11/2(38) 48 (1220) 25 8
Note: * Nominal Current - .37 Amps; ** Nominal Current - .41 Amps; *** Nominal Current - .43 Amps.
Remarque: * Puissance Nominale - .37 Amps; ** Puissance Nominalet - .41 Amps; *** Puissance Nominale - .43 Amps.
2-D Plug-in Fluorescent Lamps 4-Pin
Lampes fluorescentes 2D 4-broches
396 6263 F10/27-2D/4P 10 2-D GR10g-4 2700 82 | 10000 650 39/16 (91) 60 14
397 | 6265 F16/27-2D/4P 16 2-D GR10g-4 2700 82 | 8000 1050 5 1/2 (140) 50 14
398 6266 F16/35-2D/4P 16 2-D GR10g-4 3500 82 | 8000 1050 51/2 (140) 50 14
399 6267 F21/27-2D/4P 21 2-D GR10g-4 2700 82 | 10000 1350 5 1/2 (140) 50 14
400 | 6268 F21/35-2D/4P 21 2-D GR10g-4 3500 82 | 10000 1350 5 1/2 (140) 50 14
401 6269 F28/27-2D/4P 28 2-D GR10g-4 2700 82 | 10000 2050 8 1/16 (205) 20 14
402 6270 F28/35-2D/4P 28 2-D GR10g-4 3500 82 | 10000 2050 8 1/16 (205) 20 14
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Line Internal Ordering Code Watts Lamp Colour Lamp Colour CRI | Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°e
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.
2-D Plug-in Fluorescent Lamps 4-Pin
Lampes fluorescentes 2D 4-broches
403 6271 F38/27-2D/4P 38 2-D GR10g-4 2700 82 | 10000 2850 8 1/16 (205) 20 14
404 | 6272 F38/35-2D/4P 38 2-D GR10g-4 3500 82 | 10000 [2850 81/16 (205) |20 14
Black Light & Black Light Blue Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes lumiére moire et lumiére noire bleuté
405 6219BL F32T8/BL 32 T8 Black Light Min. Bi-Pin 20000 48 (1220) 25 3
Lumiére noire
406 6219BLB F32T8/BLB 32 T8 Black Light Blue Min. Bi-Pin 20000 48 (1220) 25 17
Lumiére noire bleuté
407 6030BL FATS5BL 4 T5 Black Light Min. Bi-Pin 6000 6 (152) 50 1
Lumiére noire
408 6030BLB FATSBLB 4 T5 Black Light Blue Min. Bi-Pin 6000 6 (152) 50 16
Lumiére noire bleuté
409 6032BL F6T5BL 6 T5 Black Light Min. Bi-Pin 7500 9 (229) 50 1
Lumiére noire
410 6032BLB F6T5BLB 6 T5 Black Light Blue Min. Bi-Pin 7500 9 (229) 50 16
Lumiere noire bleuté
411 6034BL FS8T5BL 8 T5 Black Light Min. Bi-Pin 7500 12 (305) 50 1
Lumiére noire
412 6034BLB FST5BLB 8 T5 Black Light Blue Min. Bi-Pin 7500 12 (305) 50 16
Lumiére noire bleuté
413 6038BL F15T8BL 15 T8 Black Light Med. Bi-Pin 7500 18 (457) 50 3
Lumiére noire
414 | 6038BLB F15TSBLB 15 T8 Black Light Blue Med. Bi-Pin 7500 18 (457) 50 17
Lumiére noire bleuté
415 6028BL F25TSBL 25 T8 Black Light Med. Bi-Pin 7500 18 (457) 50 3
Lumiére noire
416 6049BL F30T8BL 30 T8 Black Light Med. Bi-Pin 7500 36 (915) 10 3
Lumiére noire
417 6049BLB F30T8BLB 30 T8 Black Light Blue Med. Bi-Pin 7500 36 (915) 10 17
Lumiére noire bleuté
418 6016BL FC8T9BL/RS 22 T9 Black Light 4-Pin 7500 8 1/4 (210) 20 3
Lumiére noire
419 6016BLB FCS8T9BLB/RS 22 T9 Black Light 4-Pin 7500 8 1/4 (210) 20 18
Lumiere noire Blue
420 6041BL F20T10BL 20 T10 Black Light Med. Bi-Pin 9000 24 (610) 10 6
Lumiére noire
421 6041BLB F20T10BLB 20 T10 Black Light Blue Med. Bi-Pin 9000 24 (610) 10 19
Lumiére noire bleuté
422 6050BL F40T12BL/RS 40 T12 Black Light Med. Bi-Pin 20000+ 48 (1220) 6 8
Lumiére noire
423 6043BL FB40T12/BL/U3 40 T12 Black Light Med. Bi-Pin 9000 24 (610) 24 8
Lumiére noire
424 6050BLB F40T12BLB/RS 40 T12 Black Light Blue Med. Bi-Pin 20000+ 48 (1220) 6 20
Lumiére noire bleuté
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Line Internal Ordering Code Watts | Lamp Colour Lamp Colour CRI |Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. |Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.
Black Light & Black Light Blue Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes lumiére moire et lumiére noire bleuté
425 6104BL/HO E72T12BL/HO 72 T12 Black Light Rec. D.C. 12000 72 (1830) 15 10
Lumiere noire
426 6105BLHO F96T12/BL/HO 110 T12 Black Light Rec. D.C. 12000 96 (2440) 15 10
Lumiére noire
Appliance Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes pour électroménager
427 6076 F15T8/CW/24 15 T8 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 7500 1225 1(26) 24(610) 24 3
Blanc froid
428 6077 F16T8/CW/26" 16 T8 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 7500 1275 1(26) 26 (661) 24 3
Blanc froid
429 | 6078 F17T8/CW/28" 17 T8 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 7500 1350 1(26) 28 (711) 24 3
Blanc froid
430 6369 F18T8/830/24" 18 T8 Med. Bi-Pin 3000 85 | 9000 1450 1(26) 24 (610) 25 3
431 6370 F18T8/840/24" 18 T8 Med. Bi-Pin 4000 85 | 9000 1450 1(26) 24 (610) 25 3
432 | 6079 F18T8/CW/30" 18 T8 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 7500 1400 1(26) 30 (762) 24 3
Blanc froid
433 6083 F18T8/D/22" 18 T8 Daylight Med. Bi-Pin 6500 75 | 7500 925 1(26) 22 (560) 24 3
Lumiére du jour
434 6086 F20T12/D/22" 20 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 75 | 7500 975 11/2 (38) 22 (560) 24 8
Lumiere du jour
435 | 6081 F25T12/C\W/28" 25 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 7500 1600 11/2 (38) 28 (711) 24 8
Blanc froid
436 6081D F25T12/D/28" 25 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 76 | 7500 1600 11/2 (38) 28 (711) 30 8
Lumiére du jour
437 6082WW F25T12/WW/30" 25 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 52 | 7500 1750 11/2 (38) 28 (711) 30 8
Blanc chaud
438 | 6082 F25T12/CW/30" 25 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 7500 1600 11/2 (38) 30 (762) 24 8
Blanc froid
439 6080 F25T12/CW/33" 25 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 60 | 7500 1860 11/2 (38) 33 (839) 24 8
Blanc froid
440 6080D F25T12/D/33" 25 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 75 | 7500 1600 11/2 (38) 33 (839) 30 8
Lumiere du jour
441 | 6080WW F25T12/WW/33" 25 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 52 | 7500 1900 11/2 (38) 33 (839) 30 8
Blanc chaud
Line Internal Ordering Code Watts | Lamp Lamp Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Total Watts UV-uw Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Base (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty Flux UV-Watts cm2 #
Interne Code Commande Forme Culot Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté Total Ne
Description lampe Lampe (Hres) Caisse Fig.
Germicidal Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes a germicides
442 | 6030GL G4T5 | 4 | T5 Min. Bi-Pin | 6 000 | | 5/8 (16 | 6 (152) | 50 | 0.5 | 5.4 | 1 |
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Fig.1 Fig.3 Fig.2 Fig.6 Fig.8
Line Internal Ordering Code Watts Lamp Lamp Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Total Watts UV-uw Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Base (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty Flux UV-Watts cm2 #
Interne Code Commande Forme Culot Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté Total N°
Description lampe Lampe (Hres) Caisse Fig.
Germicidal Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes a germicides
443 6032GL G6T5 6 T5 Min. Bi-Pin 7 500 5/8 (16) 9 (229) 50 1 22 1
444 6034GL G8T5 8 T5 Min. Bi-Pin 7500 5/8 (16) 12 (305) 50 16 17 1
445 6038GL G15T8 15 T8 Med. Bi-Pin 7 500 1(26) 18 (457) 20 3.6 38 3
446 6204GL G25T8 25 T8 Med. Bi-Pin 7 500 1(26) 18 (457) 24 6.9 711 3
447 6039GL G30T8 30 T8 Med. Bi-Pin 7 500 1 (26) 36 (915) 10 8.3 85 3
448 6035GL G36T6/L 39 T6 Single Pin 9 000 3/4 (19) 36 7/8 (938) 12 13.8 120 2
449 6050GL G40T10 40 T10 Med. Bi-Pin 8 000 11/4 (32) 48 (1220) 6 14.9 150 6
450 6036GL G64T5/L 65 T5 Single Pin 7 500 5/8 (16) 64 (1626) 24 25 200 1
Line Internal Ordering Code Watts | Lamp Colour Lamp Colour CRI |Avg. Life | Initial Diam. Nominal Length | Case | Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté Ne
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.
Super Fluorescent Lamps T8
Lampes fluorescentes super T8
451 6208/S730 F32T8/S730 32 T8 Med. Bi-Pin 3000 75 | 30000 2850 1(26) 48 (1220) 25 3
452 6209/S735 F32T8/S735 32 T8 Med. Bi-Pin 3500 75 | 30000 2850 1(26) 48 (1220) 25 3
453 6210/S741 F32T8/S741 32 T8 Med. Bi-Pin 4100 75 | 30000 2850 1(26) 48 (1220) 25 3
454 6211/S750 F32T8/S750 32 T8 Med. Bi-Pin 5000 75 | 30000 2820 1(26) 48 (1220) 25 3
455 6277 FB32T8/S735/U6 32 T8 Med. Bi-Pin 3500 75 | 30000 2650 1(26) 22 1/2 (570) 20 3
456 6278 FB32T8/S741/U6 32 T8 Med. Bi-Pin 4100 75 | 30000 2650 1(26) 22 1/2 (570) 20 3
457 6279 FB32T8/S750/U6 32 T8 Med. Bi-Pin 5000 75 | 30000 2600 1(26) 22 1/2 (570) 20 3
Long Life Fluorescent Lamps
Lampes fluorescentes de longue durée
458 6038/LL F15T8/CW/LONG LIFE 15 T8 Cool White Med. Bi-Pin 4150 62 | 12000 875 1(26) 18 (457) 24 3
Blanc froid
459 6041/LL F20T12/CW/LONG LIFE 20 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4150 62 | 14000 1200 11/2(38) 24 (610) 30 8
Blanc froid
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Fig.6 Fig.7 Fig.15 Fig.8
Line Internal Ordering Code Watts | Lamp Colour Lamp Colour CRI |Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. |Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.
Preheat Fluorescent Lamps T10
Lampes fluorescentes a préchauffage T10
159 | 6061D F20T10/D 20 T10 Daylight Med. Bi-Pin 6500 75 | 9000 1200 11/4 (32) 24 (610) 25 6
Lumiere du jour
Rapid Start Fluorescent Lamps T10
Lampes fluorescentes a démarrage rapide T10 STANPR.
160 | 6071 F40T10/CW/RS 40 T10 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 20000 3000 11/4 (32) 48 (1220) 25 6
Blanc froid
161 | 6072 F40T10/C50/RS 40 T10 Colour 50 Med. Bi-Pin 5000 92 | 20000 2850 11/4 (32) 48 (1220) 25 6
Couleur 50
Note: * Reduced Mercury
Remarque: Réduit en mercure.
Hitachi Hi-Lumic Rapid Start Fluorescent Lamps T10
Lampes fluorescentes a allumage rapide T10 Hi-Lumic Hitachi HITACHI
162 |6273 F40T10/EX-35/RS 40 T10 Med. Bi-Pin 3500 88 | 34000+ |[3700 11/4 (32) 48 (1220) 30 6
163 | 6274 F40T10/EX-41/RS 40 T10 Med. Bi-Pin 4100 88 | 34000+ [3700 11/4 (32) 48 (1220) 30 6
164 |6275 F40T10/EX-50/RS 40 T10 Med. Bi-Pin 5000 88 | 34000+ |3700 11/4 (32) 48 (1220) 30 6
Very High Output Fluorescent Lamps T10
Lampes fluorescentes a flux tres élevé T10
165 | 6332VHO F48T10/CW/VHO 110 | T10 Clool \hoiée Rec. D.C. 4100 62 | 12000 7050 11/4 (32) 48 (1220) 10 7
Blanc froi
166 | 6333VHO F60T10/CW/VHO 135 | T10 Cool White Rec. D.C 4100 62 | 12000 9000 11/4 (32) 48 (1220) 10 7
Blanc froid
167 | 6334VHO F72T10/CW/VHO 165 [ T10 Cool White Rec. D.C. 4100 62 | 12000 11250 11/4 (32) 60 (1524) 10 7
Blanc froid
FUL Fluorescent Lamps T10
Lampes fluorescentes FUL T10
168 BF175 FUL40T10/BL 40 T10 Black Light 4-Pin N/R 10 1/4 (260) 12 15
Lumiere noire
169 6414 FUL50T10/BL 50 T10 Black Light 4-Pin 10000 16 (407) 12 15
Lumiére noire
Preheat Fluorescent Lamps T12
Lampes fluorescentes a préchauffage T12
170 | 6161 F14T12/CW | 14 |T12 Cool White Med. Bi-Pin |4200 |62 |7500 |710 |1 1/2 (38) | 15 (381) |3o |8 |
Blanc froid
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Fig.8
Line Internal Ordering Code Watts Lamp Colour Lamp Colour CRI | Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°e
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.

Preheat Fluorescent Lamps T12

Lampes fluorescentes a préchauffage T12

171 6162 F14T12/D 14 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 76 | 7500 590 11/2(38) 15 (381) 30 8
Lumiére du jour

172 6163 F14T12/WW 14 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 52 | 7500 660 11/2(38) 15 (381) 30 8
Blanc chaud

173 6164 F15T12/CW 15 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4200 62 | 7500 750 11/2(38) 18 (457) 30 8
Blanc froid

174 6165 F15T12/D 15 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 79 | 7500 660 11/2(38) 18 (457) 30 8
Lumiére du jour

175 6166 F15T12/WW 15 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 53 | 7500 770 11/2(38) 18 (457) 30 8
Blanc chaud

176 6041R F20T12/R 18 T12 Red Med. Bi-Pin 9000 80 11/2(38) 24 (610) 24 8
Rouge

177 6041B F20T12/B 20 T12 Blue Med. Bi-Pin 9000 450 11/2(38) 24 (610) 24 8
Bleu

178 6041BBY F20T12/BBY 20 T12 Bili Blue Med. Bi-Pin 9000 225 11/2(38) 24 (610) 6 8
Bleu

179 6041CG F20T12/CG 20 T12 Cool Green Med. Bi-Pin 9000 1090 11/2 (38) 24 (610) 30 8
vert froid

180 6041 F20T12/CW 20 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 9000 1200 11/2(38) 24 (610) 30 8
Blanc froid

181 6041X F20T12/CWX 20 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 87 | 9000 890 11/2(38) 24 (610) 30 8
Blanc froid Delux

182 6041C50 F20T12/C50 20 T12 Colour 50 Med. Bi-Pin 5000 92 | 9000 850 11/2(38) 24 (610) 30 8
Couleur 50

183 6041D F20T12/D 20 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 79 | 9000 1075 11/2(38) 24 (610) 30 8
Lumiere du jour

184 6041DP F20T12/DP 20 T12 Display Pink Med. Bi-Pin 2800 74 | 9000 770 11/2(38) 24 (610) 30 8
Rose d'étalage

185 6041G F20T12/G 20 T12 Green Med. Bi-Pin 9000 1850 11/2(38) 24 (610) 24 8
Vert

186 6041GO F20T12/GO 20 T12 GOLD Med. Bi-Pin 2100 38 | 9000 900 11/2(38) 24 (610) 24 8
OR Buglite

187 6041M F20T12/CW/Metric 20 T12 Metric Med. Bi-Pin 4150 62 | 9000 1500 11/2(38) /(594) 25 8

188 6041P F20T12/P 20 T12 Pink Med. Bi-Pin 2200 67 | 9000 500 11/2(38) 24 (610) 24 8
Rose

189 6042 F20T12/WW 20 T12 Warm White Med. Bi-Pin 4100 53 | 9000 1250 11/2(38) 24 (610) 30 8
Blanc chaud

190 6042/730 F20T12/730 20 T12 Med. Bi-Pin 3000 70 | 9000 1275 11/2(38) 24 (610) 30 8

191 6042/735 F20T12/735 20 T12 Med. Bi-Pin 3500 73 | 9000 1275 11/2(38) 24 (610) 30 8

192 604230K F20T12/830K 20 T12 Med. Bi-Pin 3000 85 | 9000 1350 11/2(38) 24 (610) 30 8

193 604235K F20T12/835K 20 T12 Med. Bi-Pin 3500 85 | 9000 1350 11/2(38) 24 (610) 30 8

194 604241K F20T12/841K 20 T12 Med. Bi-Pin 4100 85 | 9000 1350 11/2(38) 24 (610) 30 8

195 604250K F20T12/850K 20 T12 Med. Bi-Pin 5000 85 | 9000 1340 11/2(38) 24 (610) 30 8
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Fig.8
Line Internal Ordering Code Watts | Lamp Colour Lamp Colour CRI |Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. |Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.
Rapid Start Fluorescent Lamps T12
Lampes fluorescentes a allumage rapide T12
196 6047ES F25T12/CW/RS/ES 25 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 18000 2025 11/2 (38) 36 (915) 30 8
Blanc froid
197 6048ES F30T12/WW/RS/ES 25 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 53 | 18000 1975 11/2 (38) 36 (915) 30 8
Blanc chaud
198 6047CG F30T12/CG/RS 30 T12 Cool Green Med. Bi-Pin 18000 2000 11/2(38) 36 (915) 30 8
Vert
199 6047 F30T12/CW/RS 30 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 18000 2250 11/2 (38) 36 (915) 30 8
Blanc froid
200 6047X F30T12/CWX/RS 30 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 87 | 18000 1600 11/2 (38) 36 (915) 30 8
Blanc froid Delux
201 6047C50 F30T12/C50/RS 30 T12 Colour 50 Med. Bi-Pin 5000 92 | 18000 1650 11/2(38) 36 (915) 30 8
Couleur 50
202 6047D F30T12/D/IRS 30 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 79 18000 1950 11/2 (38) 36 (915) 30 8
Lumiére du jour
203 6047DP F30T12/DP/RS 30 T12 Display Pink Med. Bi-Pin 2800 74 | 18000 1415 11/2 (38) 36 (915) 30 8
Rose
204 6048 F30T12/WW/RS 30 T12 Warm White Med. Bi-Pin 2950 53 | 18000 2310 11/2(38) 36 (915) 30 8
Blanc chaud
205 6048/735 F30T12/735/RS 30 T12 Med. Bi-Pin 3500 70 | 18000 2350 11/2 (38) 36 (915) 30 8
206 6048/741 F30T12/741/RS 30 T12 Med. Bi-Pin 4100 70 | 18000 2350 11/2 (38) 36 (915) 30 8
207 604830K F30T12/830/RS 30 T12 Med. Bi-Pin 3000 85 | 18000 2400 11/2(38) 36 (915) 30 8
208 604835K F30T12/835/RS 30 T12 Med. Bi-Pin 3500 85 | 18000 2400 11/2 (38) 36 (915) 30 8
209 604841K F30T12/841/RS 30 T12 Med. Bi-Pin 4100 85 | 18000 2400 11/2 (38) 36 (915) 30 8
210 604850K F30T12/850/RS 30 T12 Med. Bi-Pin 5000 85 | 18000 2380 11/2(38) 36 (915) 30 8
211 6050ES F34T12/CW/RS/ES 34 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 20000+ | 2650 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
Blanc froid
212 6050MES F34T12/CW/RS/ES/Metric 34 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 20000+ | 2700 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
Blanc froid
213 6050XES F40T12/CWX/ES 34 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4200 87 |20000+ |1925 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Blanc froid Delux
214 6052ES F34T12/DX/RSIES 34 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 84 |20000+ |2025 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
Lumiere du jour
215 6050LWES F34T12/LW/RS/ES 34 T12 Lite White Med. Bi-Pin 4150 51 | 20000+ 2750 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
Blanc Léger
216 6051ES F34T12/WW/RS/ES 34 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 53 |20000+ |2700 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Blanc chaud
217 6051ES/M F34T12/WW/ES/Metric 34 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 52 |20000+ |2700 11/2 (38) /(1220) 30 8
Blanc chaud
218 6050/730ES F40T12/730/ES/RS 34 T12 Med. Bi-Pin 3000 70 | 20000 2800 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
219 6050/735ES F40T12/735/ES/RS 34 T12 Med. Bi-Pin 3500 73 ] 20000 2800 11/2(38) 48 (1220) 30 8
220 6050/741ES F40T12/741/ESIRS 34 T12 Med. Bi-Pin 4100 70 | 20000 2800 11/2 (38) 48 (1220) 30 8
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Fig.8
Line Internal Ordering Code Watts Lamp Colour Lamp Colour CRI | Avg. Life Initial Diam. Nominal Length Case Fig.
Ligne Code Description Puiss. | Shape Couleur Base Temp. IRC | (Hrs) Lumens inches (mm) Longueur Qty #
Interne Code Commande Forme Culot Couleur Vie moy. Initiaux Pouces (mm) nominale Qté N°e
Description lampe Lampe (°K) (Hres) Caisse | Fig.

Rapid Start Fluorescent Lamps T12

Lampes fluorescentes a allumage rapide T12

221 605030KES F34T12/830/RS/ES 34 T12 Med. Bi-Pin 3000 85 | 20000+ | 2900 11/2(38) 48 (1220) 30 8

222 605035KES F34T12/835/RS/ES 34 T12 Med. Bi-Pin 3500 85 | 20000+ | 2900 11/2(38) 48 (1220) 30 8

223 605041KES F34T12/841/RS/ES 34 T12 Med. Bi-Pin 4100 85 | 20000+ | 2900 11/2(38) 48 (1220) 30 8

224 605050KES F34T12/850/RS/ES 34 T12 Med. Bi-Pin 5000 75 | 20000+ | 2880 11/2(38) 48 (1220) 30 8

225 6050B F40T12/B/RS 40 T12 Blue Med. Bi-Pin 20000+ | 1200 11/2(38) 48 (1220) 6 8
Bleu

226 6050BBY F40T12/BBY/RS 40 T12 Bili Blue Med. Bi-Pin 20000+ | 550 11/2(38) 48 (1220) 6 8
Bleu

227 6050CG F40T12/CG/RS 40 T12 Cool Green Med. Bi-Pin 20000+ | 2750 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Vert

228 6050M F40T12/CW/RS/Metric 40 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4100 62 | 20000+ | 3070 11/2(38) /(1220) 30 8
Blanc froid

229 6050X F40T12/CWX/RS 40 T12 Cool White Med. Bi-Pin 4200 89 | 20000+ |1925 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Blanc froid Delux

230 6050C50 F40T12/C50/RS 40 T12 Colour 50 Med. Bi-Pin 5000 92 | 20000+ | 2200 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Couleur 50

231 6050C75 F40T12/C75/RS 40 T12 Colour 75 Med. Bi-Pin 7500 95 | 20000+ | 2000 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Couleur 75

232 6052 F40T12/DX/RS 40 T12 Daylight Med. Bi-Pin 6500 84 | 20000+ |2325 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Lumiere du jour

233 6052DP F40T12/DP/RS 40 T12 Display Pink Med. Bi-Pin 2800 74 120000+ | 1950 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Rose

234 6050G F40T12/G/RS 40 T12 Green Med. Bi-Pin 20000+ | 4000 11/2 (38) 48 (1220) 24 8
Vert

235 6050GO F40T12/GO/RS 40 T12 GOLD Med. Bi-Pin 2100 38 | 20000+ |2150 11/2(38) 48 (1220) 6 8
OR

236 6050N F40T12/N/RS 40 T12 Natural Med. Bi-Pin 3700 90 | 20000+ |2100 11/2(38) 48 (1220) 30 8
Naturelle

237 6050P F40T12/P/RS 40 T12 Pink Med. Bi-Pin 2200 67 | 20000+ | 1270 11/2(38) 48 (1220) 24 8
Rose

238 6050R F40T12/R/IRS 40 T12 Red Med. Bi-Pin 20000+ | 195 11/2(38) 48 (1220) 6 8
Rouge

239 6050RGO F40T12/RGO/RS 40 T12 Reprographic GOLD | Med. Bi-Pin 2250 31 | 20000+ | 2300 11/2(38) 48 (1220) 6 8

240 6051M F40T12/WWI/RS/Metric 40 T12 Warm White Med. Bi-Pin 3000 52 | 20000+ |3070 11/2(38) /(1220) 30 8
Blanc chaud

241 6050/730 F40T12/730/RS 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 70 | 20000 3200 11/2(38) 48 (1220) 30 8

242 6050/735 F40T12/735/RS 40 T12 Med. Bi-Pin 3500 73 | 20000 3200 11/2(38) 48 (1220) 30 8

243 6050/741 F40T12/741/RS 40 T12 Med. Bi-Pin 4100 70 | 20000 3200 11/2(38) 48 (1220) 30 8

244 605030K F40T12/830/RS 40 T12 Med. Bi-Pin 3000 85 | 20000+ | 3300 11/2(38) 48 (1220) 30 8

245 605035K F40T12/835/RS 40 T12 Med. Bi-Pin 3500 85 | 20000+ | 3300 11/2(38) 48 (1220) 30 8
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