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Code de
commande

Description Watts 
 

(W)

Culot Volts 
 

(VAC)

Couleur Forme Vie
moyenne 

(h)

Facteur 
de

puissance

Qté
boîte

ENS-2000
27115 LED/Exit/1.2W/E12/STD 2P 1.2 E12 120 Rouge Forme de “U” 100 000 Normal 120
27116 LED/Exit/1.2W/E12/STD/BULK 1.2 E12 120 Rouge Forme de “U” 100 000 Normal 500
59925 LED/Exit/0.9W/E12/STD 2P HPF 0.9 E12 120 Rouge Forme de “U” 100 000 Élevé 120
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* Basée sur 24 heures/jour et à un taux de 0,08 $/kWh
Note : Les économies reliées à l’entretien ne sont pas incluses dans le calcul d’économies

LHTM = 5 1⁄8  po (130 mm)
Dia. = 21⁄32 po (42 mm)

L’ensemble contient : 
• 2 lampes à culot E12
• 2 adaptateurs pour culot E17
• 2 adaptateurs pour culot DC (BA15d) base
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Une seule trousse pour moderniser 
vos applications
Caractéristiques
• 26 DEL brillantes disposées en forme de “U” 
• Circuit électrique conçu avec des condensateurs à   
   courant limité 
• Facteur de crête de courant direct moins élevé 
• Aucun papillotement
• Culots ajustables 
•          listées

   

Avantages 

• Coûts de maintenance réduits
• Éconergétiques
• Répartition égale et optimale de la lumière
• Protection des DEL contre les surtensions
• Le culot ajustable permet le positionnement de la
   lampe à l’angle désiré 
• Remplacement rapide et facile

Économies totales en remplaçant vos lampes incandescentes par des DEL

LAMPE DE SORTIE INCANDESCENTE
(Watts) Coût d’énergie

Économies de coûts avec la trousse
ENS-2000 1.2 W ENS-2000 0.9 W

25 W 200 $ 190 $ - 95 % 193 $ - 96 %

15 W 120 $ 110 $ - 92 % 113 $ - 94 %


