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Code de
commande

Description Code
ANSI

Puissance

(W)

Culot Tension

(V)

Temp. de
couleur

(K)

Lumens 
Initiaux

(lm)

Vie
moyenne

(h)

LHTM**

(po)  (mm)

Qté
boîte

JD culot E10
30315 75Q/CL/MS/28V EYE - 75 E10 28 2 950 1 350 2 000 2.40 61 50

JD culot E14
30303 75Q/CL/E14/130V EYE - 75 E14 130 2 850 1 150 1 500 2.95 75 50
30298 100Q/CL/E14/130V EYE - 100 E14 130 2 850 1 600 1 500 2.95 75 50
30299 150Q/CL/E14/130V EYE - 150 E14 130 2 900 2 400 2 000 2.95 75 50
30301 250QCL/E14/130V EYE - 250 E14 130 2 950 4 500 2 000 3.46 88 50
30302 500Q/CL/E14/130V EYE - 500 E14 130 2 950 9 500 2 000 3.74 95 50

JD culot E27
15432 150QCL/MED/130V EYE - 150 E27 130 2 900 2 400 2 000 3.46 88 20
30300 250Q/CL/MED/130V EYE - 250 E27 130 2 950 4 500 2 000 3.94 100 20

JD givrée culot E27
58997 100Q/F/MED/130V EYE - 100 E27 130 2 850 1 520 2 000 3.46 88 20

JD culot mini candélabre
30213 50Q/CL/MC/130V EYE - 50 E11 130 2 900 725 2 000 2.75 70 50
30250 75Q/CL/MC/130V EYE - 75 E11 130 2 900 1 150 2 000 2.75 70 50
30219 100Q/CL/MC/130V EYE ESN 100 E11 130 2 900 1 600 2 000 2.75 70 50
30225 150Q/CL/MC/130V EYE ETG 150 E11 130 2 900 2 800 2 000 2.75 70 50
30231 250Q/CL/MC/130V EYE EHT 250 E11 130 2 900 4 500 2 000 2.95 75 50
30237 400Q/CL/MC/130V EYE - 400 E11 130 2 900 8 250 2 000 3.74 95 50
30242 500Q/CL/MC/130V EYW EYE EYW 500 E11 130 2 900 9 500 2 000 3.74 95 50

JD givrée culot mini candélabre
30254 75Q/F/MC/130V EYE - 75 E11 130 2 900 1 050 2 000 2.75 70 50
15435 150Q/F/MC/130V EYE ETH 150 E11 130 2 900 2 660 2 000 2.75 70 50
30233 250Q/F/MC/130V EYE ESM 250 E11 130 2 900 4 750 2 000 3.46 88 50
30235 400Q/F/MC/130V EYE - 400 E11 130 2 900 7 840 2 000 3.74 95 50
30244 500Q/F/MC/130V EYV EYE EYV 500 E11 130 2 900 9 930 2 000 3.74 95 50

JD culot mini candélabre - Haute tension 
30307 250Q/CL/MC/220/230V EYE - 250 E11 230 2 900 4 500 2 000 3.46 88 50
15448 250Q/CL/MC/240/250V EYE - 250 E11 250 2 900 4 500 2 000 3.46 88 50
15461 500Q/CL/MC/220/230V EYE - 500 E11 230 2 950 9 500 2 000 3.74 95 50

Ces lampes offrent une lumière blanche éclatante et 
une longue durée de vie fiable. 

Caractéristiques
• Lumière blanche éclatante
• Constance des couleurs et de la luminosité
• Longue durée de vie fiable

Applications
• Comptoirs-vitrines
• Musées
• Restaurants
• Applications marines/nautiques
• Bars-salons
• Magasins de détails

Lampe
JD à culot 

unique

** Les conversions peuvent varier légèrement 

par
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Code de
commande

Description Puissance

(W)

Culot Tension

(V)

Temp. de
couleur

(K)

Lumens
Initiaux

(lm)

Vie
moyenne

(h)

LHTM**

(po)   (mm)

Qté
boîte

JD culot baïonnette
30212 50Q/CL/DC/130V EYE 50 BA15d 130 2 850 725 2 000 2.48 63 50
30214 75Q/CL/DC/130V EYE 75 BA15d 130 2 850 1 200 2 000 2.48 63 50
30249 75Q/CL/DC/28V EYE 75 BA15d 28 2 850 1 350 2 000 2.40 61 50
30218 100Q/CL/DC/130V EYE 100 BA15d 130 2 850 1 600 2 000 2.48 63 50
15430 150Q/CL/DC/130V EYE 150 BA15d 130 2 850 2 400 2 000 2.48 63 50
15445 250Q/CL/DC/130V EYE 250 BA15d 130 2 900 4 500 2 000 2.95 75 50
30306 250Q/CL/DC/220/230V EYE 250 BA15d 230 2 900 4 500 2 000 2.95 75 50
15450 400Q/CL/DC/130V EYE 400 BA15d 130 2 900 7 600 2 000 3.54 90 50
30241 500Q/CL/DC/130V EYE 500 BA15d 130 2 950 9 500 2 000 3.54 90 50

JD givrée culot baïonnette
15472 75Q/F/DC/130V EYE 75 BA15d 130 2 850 1 150 2 000 2.48 63 50
30220 100Q/F/DC/130V EYE 100 BA15d 130 2 850 1 550 2 000 2.48 63 50
30226 150Q/F/DC/130V EYE 150 BA15d 130 2 850 2 300 2 000 2.48 63 50
15446 250Q/F/DC/130V EYE 250 BA15d 130 2 900 4 300 2 000 2.95 75 50
15459 500Q/F/DC/130V EYE 500 BA15d 130 2 950 9 930 2 000 3.54 90 50

Lampe
JD à culot 

unique
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