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Spécifications

•	 Boîtier	monopièce	et	cadre	de	lentille	en	aluminium	
moulé	sous	pression.	Le	cadre	de	lentille	est	entière-
ment	scellé,	offre	des	charnières	internes	ainsi	que	
quatre	vis	à	tête	hexagonale,	imperdables	en	acier	
inoxydable	pour	protéger	des	intempéries	et	vous	 
permettre	d'effectuer	l'entretien	à	deux	mains.	Le	
revêtement	standard	est	une	couche	de	poudre	 
appliquée	par	pulvérisation	électrostatique	bronze	 
Duraplex IIMC,	d'autres	couleurs	sont	disponibles	en	
option.

•	 La	lentille	est	faite	de	verre	sodocalcique	clair,	trempé,	
résistant	aux	impacts	et	à	la	chaleur,	scellé	en	perma-
nence	sur	le	cadre	de	la	lentille	par	un	joint	de	silicone

•	 La	douille	est	de	type	Goliath,	en	porcelaine,	à	serrage,	
4kV	et	offre	une	caractéristique	d'amorçage

•	 Ballast	DHI,	isolation	de	classe	H,	à	facteur	de	puissance	
élevé,	autotransformateur	à	puissance	régulée

•	 Les	lampes	DHI	sont	des	halogénures	métalliques	et	
des halogénures à démarrage par impulsion ED28 et 
des sodium à haute pression ED23-1/2 et E18

•	 Les	réflecteurs	sont	offerts	en	trois	options	de	 
distributions	: 
-Carré (Standard) 
- Étroit et large (WN) 
-	À	coupure	(C)

•	 Disponible	en	deux	configurations	de	montage	: 
- Montage sur tenon ajustable : en aluminium
	 moulé	sous	pression,	même	revêtement	de	poudre 
	 que	celui	du	luminaire,	ajustable	jusqu'à	180°.	Pour	les 
 tuyaux ou tenons de 2 po (2 3/8 po dia. extérieur). 
	 Offre	un	compartiment	de	câblage	entièrement	 
	 renfermé	avec	plaque	d'accès. 
- Montage sur étrier :	en	acier	robuste,	même
	 revêtement	de	poudre	que	celui	du	luminaire.	 
	 Câble	SOW	16/3	de	3	pi	inclus.

•	 SRE	:	Surface	réelle	d'encombrement	:	1,0	pi²	(0,093m²)
•	 Garantie	limitée	de	3	ans.

Information sur le projet Type:

Nom du projet : 

No. cat. : 

Lampe(s) : 

Notes : 

Canlyte
3015	Louis-Amos,	Lachine,	Québec		H8T	1C4	 
canlyte-info@philips.com	•	(514)	636-0670	•	www.canlyte.com

Disponible avec halogénures métalliques, halogénures 
métalliques à démarrage par impulsion et sodium à haute 
pression jusqu'à 400W.

Homologation CSA pour endroits mouillés
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Guide de commande
Explication	du	numéro	de	catalogue	:	exemple	:	PF3Y400WNLXLTRP-6W

PF 3

Série :
PF :  

Pentaflood

Format :
3

Montage :
A =	Tenon
	 	ajustable
Y = Étrier2

Wattage1:
070 =	70W
100 =	100W
150 =	150W
175 =	175W
250 =	250W
320 =	320W
350 =	350W
400 =	400W

Options :
L	 =	Lampe	incluse
AM = Douille	à	quartz	et	relais
  automatique (lampe non
	 	incluse)
EM	 =	Auxiliaire	de	secours,	douille
	 	à	quartz	seulement 
	 	(150W	max.)
FS	 =	Fusible	unipolaire	
	 	(120,	277,	347V	seulement)
TLR	=	Prise	de	cellule	
	 	photoélectrique	à	 
  verrouillage par rotation 
TRP = Prise à verrouillage par 
	 	rotation	et	cellule	 
	 	photoélectrique	
PCB	=	Cellule	photoélectrique	à
	 	bouton	(pour	120,	277	 
	 	et	347	V)

Source:
MA	=	Halogénures
  métalliques 
LX = Sodium à
  haute  
  pression
PS	 =	Halogénures
  métalliques à 
  démarrage par 
  impulsions

Tension :
1	=	120V
2	=	208V
3	=	240V
4	=	277V
5	=	480V3

6	=	347V
7	=	600V3

T = Prise triple
(120/277/347V)

Fini:
Rien	=	Bronze
W	 =	Blanc
B = Noir
G	 =	Gris

--

Dimensions

Type de réflecteur :
Rien = Carré
WN = Étroit et Large
C	 =	À	coupure

TENON MOUNTYOKE MOUNT 

6.21"
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12.03"
(306mm)

3.50" (89mm)
2.75" (70mm)

Ø0.563" (Ø14mm)Ø0.563" (Ø14mm)

13.944"
(354mm)
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Étrier:	3.72"	(94mm)	
Bras	de	tenon:	7.03"	(179mm)

Configuration	de	montage	sur	étrier

1		MA	(175,	250,	400W);	LX	(70,	100,	150,	250,	400W);	PS	(200,	250,	320,	350,	400W)	
2		Câble	16/3	SOW	de	3	pi	inclus.
3		Les	480	V	et	600	V	ne	sont	disponibles	que	jusqu’à	250	W.	Non	disponible	en	400W.


