
Low Voltage Capsules
LV Capsule 20W G4 12V T3 CL 1BC

Les lampes capsules à basse tension halogènes de Philips fournissent
une lumière blanche scintillante. Ces lampes ont une durée de vie
nominale moyenne de 2 000 heures, ce qui les rend idéales pour les
éclairages de travail ou sous armoire.

Données du produit

• General Characteristics
Code Philips 14729
Culot G4
Information culot na [-]
Bulb T3 [Diameter: 9 mm /.354 inch]
Finition lampe Clear
Position de fonction-
nement

Universal [Any or Universal (U)]

Durée de vie à 50%
défaillance

2000 hr

• Caractéritiques techn. de lumière
Indice de rendu des
couleurs

100 Ra8

Température de
couleur

3000 K

Température de
couleur techn.

100 K

Flux lumineux lampe 255 Lm

• Caractéristiques électriques
Watts 20 W
Puissance lampe
technique

20 W

Tension 12 V

• Luminaire Design Requirements
Temperature du
pincement

350 (max) C

Température
ampoule

220 (max) C

• Dimensions en mm.
Longueur totale C 33 (max) mm
Diamètre ampoule D 10 (max) mm
Hauteur du foyer
lumineux L

22 mm

• Données produit
Code commercial 513457
Code produit EOC 513457
Nom produit LV Capsule 20W G4 12V T3 CL 1BC
Désignation BC20W12V/CAPSULE/TP
Pièces par pack 1
Config. Emballage 12
Packs par carton 12
Code barre produit 67805003575
Code barre carton
regroup.

50067805003570

Code usine 924062217184
Poids net unitaire 0.001 kg
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