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EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

LUMINAIRE MURAL DEL
FORMES DEL

L’inspiration vous viendra en abondance une fois que vous essayerez nos lumières murales DEL. Utilisez-les en plein air 

sur votre terrasse ou dans les escaliers à l’intérieur de votre maison. Vous serez vraiment impressionné par l’effet !

PARTICULARITÉS 

• Transformateur DEL intégré
• Utilisation extérieure et intérieure
• Installation dans une boîte de jonction standard

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
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MODÈLES 

LEDSTEP001   Luminaire mural au DEL 4.5W

SPÉCIFICATIONS

• Plus de 50 000 heures de durée de vie 

• Lumière blanche chaleureuse

• Distribution optimale de l’éclairage

• Faible consommation d’énergie 

• Connexion directe 120 VAC 

• Excellent rendu de couleur 

• Cohérence supérieure des couleurs des DEL 

• Plaque décorative en aluminium moulé

• Profil esthétique

INSTALLATION

• Fait sur une boîte de jonction standard (3” L. × 2” l. × 2.5” P.)

• �Peut être utilisé en applications intérieures et extérieures 

• Quincaillerie non apparente

MODULE DEL 

4.5W, 3000°K, 355 Lumens

FINI

BK	 Noir
BZ	 Bronze
SG	 Gris argenté
WH	 Blanc

 EXEMPLE DE COMMANDE
LEDSTEP001-BK

Ceci nécessiterait le luminaire mural LEDSTEP001 avec une 
puissance de 4.5W dans un fini noir.
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