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SPÉCIFICATION TYPE
Chaque section de tige et tête de lampe sera en thermoplastique ininflammable 
moulé par injection résistant aux chocs. L’appareil sera fourni muni d’un pavillon 
de recouvrement pour installation sur toute boîte de jonction octogonale de 
quatre pouces.

Les appareils satellites devront être certifiés à la norme CSA 22.2 No 141-15.

L’unité satellite devra être le modèle LumacellMD : .

GRILLES DE PROTECTION
460.0029-L Montage en applique ou plafonnier

FEATURES

• Chaque tête DEL : 3 W, 6 à 12 V
• En thermoplastique ignifuge
• Rotation sur 300o

•  Certifié à CSA C22.2 No 141-15 
Pour accéder aux détails sur la garantie, se reporter à :  
http://www.tnb.ca/fr/marques/lumacell/

DIMENSIONS
Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.
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INFORMATION POUR COMMANDER
SÉRIE NOMBRE DE TÊTES TYPE DE LAMPE

MP =  Plastique, DEL intégrées 1 = Tête simple
2 = Double tête

BLD = Plastique, DEL intégrées, 6 V / 12 V, 3 W chacun

EXEMPLE : MP1BLD

Série MP-BLD
Appareil satellite à 

micro lampe DEL intégrée
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