
Cat. No. 60345

Casque de chantier à motif KARBN™ de première qualité avec
rebord intégral, non ventilé, classe E

Grâce à leur conception de pointe, les casques de chantier KARBN™ de première qualité avec rebord intégral de Klein Tools offrent une sécurité, un
ajustement et un refroidissement optimaux. Leurs caractéristiques uniques permettent à l’utilisateur de travailler confortablement dans un grand
éventail d’applications et d’environnements exigeants. Les fixations pour accessoires en instance de brevet, à l’avant et à l’arrière, assurent une
fixation sûre pour les lampes frontales de Klein, sans nécessiter de courroie.

Spécifications

  Style de casque: Rebord intégral    Type: Type 1  

 
  Application: Classe E    Caractéristiques spéciales: Testé jusqu’à 20 kV  

 
  Normes: ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15 et

EN 397:2012+A1:2012 pour la résistance à
la déformation latérale;
EN 12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4

   Ventilation: Non  

 
  Coiffe: Quatre points    Ajustement de la coiffe: Clé à cliquet avec pivot  

 
  Doublure de casque: Polyester    Fentes pour accessoire: Avant, arrière et les deux côtés  

 
  Matériaux du casque: Plastique ABS et plastique polycarbonate    Couleur du casque: Motif KARBN™  

 
  Taille de casque: 6,5 à 8    Inclusions: Casque de chantier et guide de l’utilisateur  

 
  Matériau: Plastique ABS et plastique polycarbonate    Longueur totale: 31,8 cm (12,5 po)  

 
  Hauteur totale: 16,5 cm (6,5 po)    Largeur totale: 27,2 cm (10,7 po)  

 
  Poids: 0,5 kg (1,1 lb)  
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